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GENERAL PRODUCT INFORMATION:

These fixtures are intended to be installed utilizing NEC compliant junction
boxes.

This product is safety listed for damp locations.

Incandescent lamps may be dimmed with a standard incandescent dimmer.
LED lamps may be dimmed with a LED dimmer. Consult lamp manufacturer for
additional information.

CAUTION - RISK OF FIRE

This product must be installed in accordance with the
applicable installation code by a person familiar with the

construction and operation of the product and the hazards
involved.

Use minimum 90°c supply conductors.

1]

PLATE
JUNCTION BOX

FIXTURE
MOUNTING SCREW

CANDLE FOLLOWER

CANDLE TUBE

SOCKET

FIXTURE ARM

Secure the mounting plate to the junction box.

Install the candle tube by sliding it over the socket.

sockets.
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Spread the fixtures arms to the desired position.

Install the candle follower by placing it on top of the candle tube.

Screw the lamp into the socket. Refer to the label on the socket for Max Wattage Information. Repeat steps 2-4 for remaining

Connect the fixture ground wire to a suitable ground in accordance to local electrical codes.
Connect the white fixture wire to the neutral power line wire with a wire nut.
Connect the black fixture wire to the hot power line wire with a wire nut.

Mount the fixture onto the mounting plate and secure it in place with the fixture screws.
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MISE EN GARDE - RISQUE D'INCENDIE

Ce produit doit étre installé selon le code d'installation
pertinent , par une personne qui connalt bien le produit et

son fonctionnement ainsi que les risques inhérents
Les fils d’alimentation doivent
convenir pour 90°c.
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Fixez la plaque de montage a la boite de jonction.
Installez le tube de bougie en le faisant glisser sur la douille.
Installez le suiveur de bougie en le placant sur le tube de la bougie.

Vissez la ampoule dans le douille. Reportez-vous a I'étiquette sur la prise pour les informations Max Wattage. Répétez les étapes
2 a 4 pour les autres douilles.

Connectez le fil de terre de luminaire a un sol approprié conformément aux codes électriques locaux.
Connectez le fil de luminaire blanc au fil de ligne de courant neutre avec un écrou de fil.

Connectez le fil de luminaire noir au fil de ligne d'alimentation électrique avec un écrou fil.

Montez le luminaire sur la plaque de montage et fixez-le en place avec la vis de luminaire.

Etendre les bras de luminaire & la position désirée.
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ADVERTENCIA - RIESGO DE INCENDIO

Este I|>roductor debe ser instalado segun el codigo de
instalacion aplicable por una persona que conozca la

constussion Yy el funcionamiento del producto y los riesgos
que supone.

Conductores de alimentacion 90°c Min.
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Asegure la placa de montaje a la caja de junctura.
Instale el tubo de la vela deslizando sobre el enchufe.

Instale el seguidor de la vela colocandolo en la parte superior del tubo de la vela.

Enrosque la bombilla en el enchufe. Consulte la etiqueta en el zécalo para obtener informacién de potencia maxima. Repita los

pasos 2-4 para los enchufes restantes.

Conecte el cable de tierra de la instalacion a una tierra adecuada de acuerdo con los cédigos eléctricos locales.

Conecte el cable de la lampara blanco al cable neutro con una tuerca de cable.

Conecte el cable de la ldmpara negro al cable de linea de alimentacién caliente con una tuerca de cable.

Monte el dispositivo en la placa de montaje y asegurelo en su lugar con el tornillos de la [dampara.

Extienda los brazos de la ldmpara a la posiciéon deseada.
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